
Harmony pack sans pile & sans fil -
Ø22 - récepteur non programmable
24-240Vac
XB4RFB01

Statut commercial: Commercialisé

Principales
Gamme De Produit Harmony XB4R

Type De Produit Ou Équipement Pack sans fil et sans pile

Nom De L'Appareil XB4R

Matière De La Tête Métal

Fréquence 2405 MHz pour transmetteur
2405 MHz pour récepteur

Classe D'Emission 5M00G7W

Type D'Antenne Omnidirectif

Complémentaires
Type De Commande Bouton sans fil sans pile Ø 22 mm monté sur embase

Type De Récepteur Récepteur non programmable (1 relais)

[Us] Tension D'Alimentation 24 V CC

Composition Du Kit 1 colliers de fixation
1 (diamètre: 22 mm
1 tête bouton poussoir (diamètre: 22 mm
1 émetteur
1 récepteur
1 jeu de capuchons

Protocole De Port De
Communication

Zigbee se conformer à IEEE 802.15.4

Puissance Consommée Max En W 1 mW

Nombre De Canaux 1

Technique De Modulation O-QPSK

Bande Passante 5 MHz

Gain De L'Antenne 0 dBi

Personnalisable Non

Code De Compatibilité XB4R

Tension De Service (Us) 24 V

Environnement
Certifications Du Produit CCC

C-Tick
GOST
CSA
UL

Marquage CE

Fiche technique du produit
Spécifications

19 avr. 2024 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

C
la

us
e 

de
 n

on
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

: C
et

te
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

n'
es

t p
as

 d
es

tin
ée

 à
 re

m
pl

ac
er

 n
i n

e 
pe

ut
 s

er
vi

r à
 d

ét
er

m
in

er
 l'

ad
éq

ua
tio

n 
ou

 la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

'u
ne

 a
pp

lic
at

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e



Normes UL 508
EN/CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/CEI 60947-5-1

Certifications Radio ARIB T66
RSS
ICASA
SRRC
FCC
ANATEL

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 9,300 cm

Largeur De L'Emballage 1 10,500 cm

Longueur De L'Emballage 1 11,000 cm

Poids De L'Emballage 1 235,000 g

Type D'Emballage 2 S03

Nb Produits Dans L'Emballage 2 16

Hauteur De L'Emballage 2 30,000 cm

Largeur De L'Emballage 2 30,000 cm

Longueur De L'Emballage 2 40,000 cm

Poids De L'Emballage 2 4,000 kg

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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Développement durable
Le label Green PremiumTM montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux
performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des
dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que
des produits circulaires avec de faibles émissions de CO2.

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Régulation Reach Déclaration REACh

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un
protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle
d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

En savoir plus sur Green Premium 
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https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://www.se.com/fr/fr/work/support/green-premium/
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_REACH_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_REACH_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_REACH_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_REACH_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=XB4RFB01_ROHS_CHINA_DECLARATION_FR_fr-FR.pdf


Encombrements

Récepteur non programmable

Fiche technique du
produit

XB4RFB01
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Bouton-poussoir sans fil et sans batterie - émetteur

Avec bouton en métal sans cache

e : épaisseur du·panneau : 1 à 6 mm / 0.039 à 0.24 po.

Fiche technique du
produit

XB4RFB01
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Montage et périmètre de sécurité

Dégagement du récepteur

(1) Variateur

(2) Alimentation ou automate

Fiche technique du
produit

XB4RFB01
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Montage du récepteur

Fiche technique du
produit

XB4RFB01
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Schémas de raccordement

Récepteur non programmable

Schéma de câblage

(1) Fusible à fusion rapide 125 mA

(2) Imax = 3 A

Fiche technique du
produit

XB4RFB01
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