
 Arrêt de commercialisation

Harmony - Tete bouton poussoir dia
40 jaune sps
ZB5RZC5

 La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme De Produit Harmony XB5R

Type De Produit Ou Équipement Émetteur sans fil sans pile

Nom De L'Appareil XB5R

Matériau De La Collerette Plastique

Diamètre De Fixation 40 mm

Vente Par Quantité Indivisible 1

Forme De La Tête De L'Unité De
Signalisation

Rond

Type D'Unité De Commande rappel à ressort

Profil De L'Unité De Commande Jaune coup de poing Ø 40mm, non marqué

Complémentaires
Largeur Hors Tout Cao 56 mm

Hauteur Hors Tout Cao 52,59 mm

Profondeur Hors Tout Cao 150,2 mm

Endurance Mécanique 1000000 cycle

Robustesse Mécanique Résistance de décharge 1000 mm se conformer à IEC 60068-2-32

Code De Compatibilité XB5R

Environnement
Température Ambiante De
Stockage

-40…70 °C

Température De L'Air Ambiant En
Fonctionnement

-25…70 °C

Degré De Protection Ip IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
IP30 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
IP65 se conformer à UL Type 12 (face avant)

Tenue À L'Environnement Nema NEMA 12

Tenue Aux Chocs Ik IK03 conforming to CEI 50102

Normes CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
UL 508
CEI 60947-1
JIS C8201-1

Fiche technique du produit
Spécifications
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Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

C
la

us
e 

de
 n

on
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

: C
et

te
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

n'
es

t p
as

 d
es

tin
ée

 à
 re

m
pl

ac
er

 n
i n

e 
pe

ut
 s

er
vi

r à
 d

ét
er

m
in

er
 l'

ad
éq

ua
tio

n 
ou

 la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

'u
ne

 a
pp

lic
at

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e



Certifications Du Produit DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listé UL
CSA
BV
GL

Tenue Aux Vibrations +/- 10 mm (f= 2…11 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

Emballage
Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 5,3 cm

Largeur De L'Emballage 1 4,3 cm

Longueur De L'Emballage 1 8,7 cm

Poids De L'Emballage 1 35 g

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois
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